
HDD/SSD スタンド／USB 3.0接続／2ベイ／複製 ＆完全消去 PC不要／トップローディング 
デュープリケーター／ハードドライブドッキングステーション／ハードディスクケース クローン コピー機

製品ID: SATDOCK2REU3

スタンドアロンUSB 3.0デュプリケーター＆イレーサードック。2.5/3.5インチSATA HDDまたはSSDをSuperSpeed USB 
3.0で接続し、必要に応じてドライブをスワップ可能です。このドックはまた、スタンドアロンでドライブの複製と消去に対応し、外付けドライ
ブ管理が効率的にできる便利なソリューションです。

スタンドアロンの「セクタごと」ハードドライブ複製機能とLED進捗バー、および、2ドライブのシングルパス上書きに対応する本製品は、ハー
ドドライブ複製や消去が必要なさまざまな用途でユーザーフレンドリーなオールインワンソリューションとなります。

SATA 
1.0/2.0/3.0と大容量ドライブ（4TBまでテスト済み）に対応するこのHDD/SSDドッキングステーションは、各種SATAハードドライブと互換
性があり、コンピュータのストレージ／バックアップ機能を大きく改善します。

また、 SATA - IDE ハードドライブアダプタ 
（製品番号：SAT2IDEADP）を使用すると、2.5/3.5インチIDEハードドライブをSATAハードドライブドックに簡単に装着することができます
。

認証、レポート、互換性

     

 

用途

• システムイメージ作成作業などドライブへのすばやいアクセスが必要なシステム管理者

• データアーカイブ



• 多様なHDDを定期的にテストしたりベンチマーキングし、これらを交換する必要のある技術者

• ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成（デジタル 
フォレンジックで使用）

• データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成

• ソフトウエアによるディスク複製でスキップされがちな隠れたパーティションを含むハードドライブの複製

• ドライブを再利用できるよう迅速に内容を消去したいIT管理者

• ドライブへのクイックアクセスが不可欠なデータ回復作業

製品の特長

• SATAドライブのデータ複製＆完全消去：シングルパスオーバーライト機能により、単独でセクターごとのドライブ 
クローン（複製）や消去が可能な2ベイ デュプリケーター ＆ドライブイレーサー

• ドライブの互換性：あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA 1.0/2.0/3.0 HDDおよびSSDに対応／4Kn対応／OSに依存せず／90cm 
USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属

• 複製モード: 
セクター単位のハードドライブクローン機能（最大11GB/分）により、空セクターを含むディスク全体のコピーが可能（複製先のドライブは
複製元のディスクと同じかより大きい必要があります）。 NIST SP 800-88 Rev 1 (クリア) シングルパスオーバーライト機能搭載

• 仕様： 2ベイハードドライブデュプリケーターおよびイレーザードック／SATA 1.0/2.0/3.0ドライブ対応／パソコンなしの動作またはUSB 
3.2 Gen 1 (5 Gbps)ホスト接続／ツールレス & トレイレス設計／トップローディング & 
ドライブドアおよびイジェクトボタン／多機能パワーおよびステータスLED

• StarTech.comの強み：30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針 2 Years

ファン なし

インターフェース USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

ドライブ数 2

ドライブサイズ 2.5 & 3.5 インチ - ドライブサイズ

ドライブタイプ SATA

ドライブ実装 取り外し可能

チップセットID Prolific - PL2775

性能

最大データ転送速度 3Gbps

タイプおよび定格 USB 3.0（5 Gbps）

4Kn Support あり



タイプおよび定格 SATA 2.0（3 Gbps）

Duplication Modes セクタ・バイ・セクタ（ドライブ全体）

Duplication Speed 11 GBpm

消去モード 1パスオーバーライト（NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear）

最大ドライブ容量 4TB 7200 RPM 3.5インチHDDおよび1TB 7200 RPM 
2.5インチHDDでテスト済み

コネクタ

ドライブコネクタ 2 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]

ホストコネクタ 1 - USB 3.2 Type-B（9ピン、Gen1、5Gbps）

ソフトウェア

OS互換性 OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要

特記 / 必要条件

注意 コピー先のドライブは、コピー元のドライブと同じサイズまたはより大きなもの
が必要です。

インジケータ

LEDインジケータ 1 - リンク / 25%

1 - 電源 / 50%

1 - HDD1 / 75%

1 - HDD2 / 100%

電源

電源 付属ACアダプタ

入力電圧 100 - 240 VAC

入力電流 1.2A

出力電圧 12 VDC

出力電流 3000mA

センターチップのポラリティ ポジティブ

プラグタイプ M

消費電力(W) 36

環境条件

動作温度 0°C to 85°C (32°F to 185°F)

保存温度 -10°C to 95°C (14°F to 203°F)



湿度 5-90%

物理的特徴

色 ブラック

製品縦 12.8 cm [5.0 in]

製品横 10.3 cm [4.1 in]

製品高さ 6.2 cm [2.4 in]

製品重量 424.0 g [15.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 19.6 cm [7.7 in]

パッケージ横 16.8 cm [6.6 in]

パッケージ高さ 12.4 cm [4.9 in]

工場出荷時（パッケージ）重量 0.9 kg [2.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - HDDドック

1 - USB 3.0 ケーブル

1 - ユニバーサルACアダプタ：日本/北米/欧州/イギリス仕様 
現地で購入の場合のみ付属、オーストラリア/ニュージーランド仕様 
現地で購入の場合のみ付属

1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。


