
USB-Cケーブル／50cm／USB 3.2 Gen 2／10Gbps／Type-C to Type-C／パネルマウント／100W 5A 
PD／8K60Hz DP Alt／USB-IF／Thunderbolt互換／オス・オス／ブラック／高速充電 データ転送

製品ID: USB31CCSLKV50CM

高性能ケーブル

USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応USB-C™ ケーブル（サイドロック付き）。 USB Type-C™ デバイスの同期、充電、給電を行います。

Thunderbolt™  3ポートとも互換性があります。USB-C対応のモバイルデバイスをThunderbolt 
3ノートパソコンで充電・同期することができます。

スクリューロックUSB-Cでしっかりと接続

このケーブルには、2つのサイドロックがついています。USB-C周辺機器をしっかりと接続し、外付けハードドライブ 
、ドッキングステーションなどUSB-C周辺機器のケーブル脱落事故を防ぎます。

標準サイドスクリューロック対応のデバイス各種で使用できるように設計されています（StarTech.com製DK31C3HDPDなど）。

ローレット加工のネジは簡単にケーブルから外すことができ、必要に応じて通常のUSB-Cケーブルとして使用することも可能です。

100W（5A）Power Delivery 3.0 対応

最大100W（5A）のPower Deliveryに対応し、Apple MacBook、Microsoft Surface 
BookなどのUSB-Cノートパソコンに給電にも使用可能です。USB-C対応のウォールチャージャーとPCのUSB-Cポートに接続して充電
します。

DisplayPort 1.4 Altモードで8Kに対応

このケーブルはDisplayPort 
1.4の8K30Hzビデオをサポートしています。ビデオ下位互換性も備え、ドッキングステーションやノートPCを4Kまたは1080p解像度のモニタ
ーに接続可能です。

モバイルデバイスの充電

PD 
3.0対応のデバイスで使用する場合、最大20V5A、100Wでの充電に対応します。充電時間を短縮し、モバイルデバイスをいつでも使用
可能な状態に保ちます。

高品質設計



このケーブルは4000サイクル以上の折り曲げ試験をクリアし、耐久性と柔軟性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用しています
。アルミマイラー箔+編組（85%カバレージ）によるEMIシールド機能は高い信号品質を保ちます。

認証、レポート、互換性

  

用途

製品の特長

• 高性能：USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed（10Gbps）対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル（50cm）。DisplayPort 1.4 
Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W（5A）Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換

• 
耐久性のあるデザイン：10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れた
TPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮

• 
高品質設計：32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔（85%編組）によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なロー
レットグリップのM2ネジ（30.5mm長）を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード

• 用途：デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーション（製品ID：DK31C3HDPDなど）で使用。ハードドライブ 
ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface 
Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電

• 仕様：50cm | USB 3.2 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V（最大）、5A（最大） | USB C オス - オス ネジロック付き | 
外径4.8mm、32 AWG | 被覆材：TPE | EMIシールド：アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証

全般

UPC 065030892957

パッケージ数量 1

Warranty 2 Years

電源

Power Delivery（PD） 100W

外形 & 環境仕様

色 グレー、ブラック

コネクター形状 Straight

ワイヤゲージ 30/32 AWG

ケーブル長 50 cm [19.7 in]

ケーブル外径 4.8 mm [0.2 in]



製品長さ 50.0 cm [19.7 in]

製品幅 20.0 mm [0.8 in]

製品高さ 6.6 mm [0.3 in]

製品重量 29.0 g [1.0 oz]

動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

湿度 0% to 95% (non-condensing) at 25°C

性能

最大データ転送速度 10Gbps

最大ケーブル長 50 cm [19.7 in]

USBタイプおよび転送速度 USB 10Gbps

最大デジタル解像度 8K @ 60Hz

映像規格バージョン DisplayPort 1.4

ハードウェア

コネクターめっき Gold

ケーブル被覆材質 TPE (Thermoplastic Elastomer)

ケーブルシールド材質 Aluminum-Mylar Foil with Braid

パッケージ & 同梱品

パッケージ内容 1 - 50cmサイドロックUSB-C Gen2 10Gbpsケーブル

パッケージ幅 12 cm [4.7 in]

パッケージ奥行き 12.7 cm [5.0 in]

パッケージ高さ 15 mm [0.6 in]

出荷時（パッケージ）重量 34 g [1.2 oz]

コネクター

コネクター1（数量） 1

コネクター1 USB-C (10Gbps, 4.5W)

コネクター2（数量） 1

コネクター2 USB-C (10Gbps, 4.5W)



* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。


